Magnesszelep
JMUH-5/2-D-2C-VI

Cikkszam: 120359

szelepszigethez
Kifuto tipus. 2011-ig szallithato.

Adatlap

3182

FESTO

12

Jellemz6 Erték

Szelep funkcié 5/2 monostabil
Méret 54 mm

Uzemi nyomas -0.9... 16 bar

Konstrukcios felépités

Koértolattyd

Visszaallitas fajtaja

mechanikus rugé

Névleges méret 13.5mm
Tomitési elv lagy

Kézi segédmiikodtetés nyomé
Vezérlési fajta kozvetlen
Aramlasi irany reverzalé

Uzemi kozeg

sz{irt, nem olajozott siritett leveg6, sz(ir6 finomsag 50 ym

" - "o

sz{irt, olajozott sliritett leveg®, sz(ir6 finomsag 50 um

Kozeg hémérséklet

-5...50°C

Kérnyezeti hémérséklet

-5...50°C

Felfogasi mod

atmend furattal

Pneumatikus csatlakozas 1

Csatlakozé lap 2-es méret 1SO 5599-2 szerint

Pneumatikus csatlakozas 2

Csatlakozé lap 2-es méret 1SO 5599-2 szerint

Pneumatikus csatlakozas 3

Csatlakozélap

Pneumatikus csatlakozas 4

Csatlakozd lap 2-es méret 1SO 5599-2 szerint

Pneumatikus csatlakozas 5

Csatlakozdlap
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