parhuzamos épitokészlet
EAMM-U-60-D32-60R-91

Cikkszam: 1210434

Adatlap

FESTO

Jellemzd Erték

Méret 60

Beépitési helyzet tetsz6leges
Hajtom{i attétel 1:1
Max.fordulatszam 6,000 1/min
PWIS conformity VDMA24364 zone Il
Tarolasi h6mérséklet -25...60°C
Relativ légnedvesség 0-95%
Védettség IP40
Kornyezeti h6mérséklet -10...60°C
Tehetetlenségi nyomaték 26.7 kgmm?2
Uresjarasi nyomaték 0.07 Nm
Atvihet§ forgaté nyomaték 3Nm
Gyartmany sllya 1,140 g
Csatlakozéfeliilet, szabalyoz6 D32B
Interfészkdd, motor In 60R

Anyag megjegyzés RoHS konform
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