dugaszolhato csatlakozo
CRQS-16

Cikkszam: 130650
Kifut6 termék

Kifuto tipus. 2024-ig szallithato. Alternativ termék: lasd Tamogatas portal.

Adatlap

FESTO

Jellemz6 Erték
Méret Standard
Névleges méret 10.5 mm

Beépitési helyzet

tetsz6leges

Konstrukcié

Egyenes alak

Csomagolasi egység 1

Konstrukcids felépités Push-pull elv
Operating pressure for entire temperature range -0.095 ... 1 MPa
Uzemi nyomas komplett hmérséklet-tartomany -0.95 ... 10 bar

Operating pressure for entire temperature range

13.775 ... 145 psi

Utmutatas az tizemi nyomashoz

Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C

Uzemi kozeg

Sliritett leveg6 1S08573-1:2010 [7:-:-] szerint
Water (liquid, free of ice)

Megjegyzés az lizemi- és a vezérl6 kozeghez

Olajozott tizemelés lehetséges

KBK korrozidallosagi osztaly

4 - kiildnosen erds korrdzids karosodas

PWIS conformity

VDMA24364-B1/B2-L

Elelmiszerrel vald 6sszeegyeztethetéség

Lasd a b6vitett nyersanyag-informaciot

Kdrnyezeti hmérséklet

-15...120 °C

Gyartmany silya

63¢g

Alkalmazhat6 vezetékek

PFAN

Pneumatikus csatlakozas 1

16 mm kiils6 atmérdjii cs6hoz

Pneumatikus csatlakozas 2

" 2 YA

16 mm kiils6 atmérdjii cs6hoz

Anyag megjegyzés

RoHS konform

Material housing

er@sen 6tvozott acél, rozsdamentes

Material release ring

er@sen 6tvozott acél, rozsdamentes

Material of tubing seal

FPM

Material of tube retaining claw

erfsen 6tvozott acél, rozsdamentes

Thrust ring material

er6sen dtvozott acél, rozsdamentes
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