y csocsavarzat
QSY-B-1/4-10-20

Cikkszam: 132160
Kifut6 termék

360°-ban elfordithatd, kiilsé menet kiils6 hatlappal.
Kifuto tipus. 2018-ig szallithat6. Alternativ termék: lasd Tamogatas portal.

Adatlap

FESTO

Jellemz6 Erték

Méret Standard
Névleges méret 5.5 mm
Tomités fajtaja a becsavarhaté tengelyen Bevonat
Beépitési helyzet tetsz6leges
Csomagolasi egység 20
Konstrukcids felépités Push-pull elv
Uzemi nyomas komplett hmérséklet-tartomany -0.95 ... 10 bar

Uzemi kozeg

Stiritett leveg6 1S08573-1:2010 [7:-:-] szerint

Megjegyzés az lizemi- és a vezérl6 kbzeghez

Olajozott lizemelés lehetséges

KBK korréziéallésagi osztaly 1

Kornyezeti h6mérséklet -10...60°C
Engedély Germanischer Lloyd
Max.meghtzasi nyomaték 12 Nm

Gyartmany silya 29.5¢g

Kimenetek szama 2

Tapvezetékek szama 1

Pneumatikus csatlakozas 1

Kiilsé menet: R1/4

Pneumatikus csatlakozas 2

10 mm kiils§ atmér6jli cs6hoz

Akioldd gylir(i szine kék

Anyag megjegyzés RoHS konform
Anyag informacio, haz PBT

Anyag informéacid: kioldd gy(ir(i POM

Anyag informaci6, cs§ tomités NBR

Anyag informécid: cs6 szorité elem

er6sen 6tvozott acél, rozsdamentes
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