T csatlakozo
NPQP-T-R18-Q8

Cikkszam: 132452

Kifuto tipus. 2013-ig szallithaté.

Adatlap

FESTO

Jellemz6 Erték

Méret Standard
Névleges méret 4.7 mm
Konstrukciés felépités Push-pull elv
H6mérséklettdl fliggd tizemi nyomas -0.95 ... 10 bar

Uzemi kozeg

Sliritett leveg6 1S08573-1:2010 [7:-:-] szerint

Megjegyzés az lizemi- és a vezérl§ kozeghez

Olajozott lizemelés lehetséges

KBK korr6zi6allosagi osztaly 4
Kérnyezeti hémérséklet -20...60°C
Gyartmany silya 11¢g
Pneumatikus csatlakozas 1 R1/8

Pneumatikus csatlakozas 2

7w 2 Y ”

8 mm kiils6é atmérdjl cséhoz

Anyag megjegyzés

LABS-tartalmi anyagokat tartalmaz
RoHS konform

Anyag informaci6, haz

PP

Anyag informacid: cs6 szorité elem

er6sen dtvozott acél, rozsdamentes
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