szorito hiively

EAMH-110-16-C34-P

Cikkszam: 1354105

Adatlap

Jellemzd Erték

Méret 110

Beépitési helyzet tetsz6leges
Max.fordulatszam 5,000 1/min
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
Térolasi h6mérséklet -25...60°C
Relativ légnedvesség 0-95%
Kdrnyezeti hmérséklet -10...60°C
Tehetetlenségi nyomaték 35.1 kgmm?2
Gyartmany silya 254 g

Anyag megjegyzés RoHS konform
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