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Cikkszam: 150381 FESTO
induktiv, normal kapcsolasi tavolsagokhoz.
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Jellemz6 Erték
A kovetkez6 szabvanynak felel meg: EN 60947-5-2
Engedély RCM Mark
c UL us - Listed (OL)
CE jel (lasd konformitasi nyilatkozat) EU-EMV-iranyelv szerint
Névleges kapcsolasi tavolsag 1.5 mm
Garantalt kapcsolasi tavolsag 1.21 mm
Csokkentési tényez6k Aluminium = 0,25
Nemesacél St 18/8 = 0,7
Réz=0,2
Sargaréz = 0,35
AcélSt37=1,0
Kornyezeti h6mérséklet -25...70°C
Ismétlési pontossag allando feltételeknél 0,07 mm
Kapcsolé kimenet NPN
Kapcsold elem funkcié Nyitd érintkez6
Hiszterézis <=0.07 mm
Max.kapcsolasi frekvencia 5,000 Hz
Max.kimeneti aram 200 mA
Fesziiltség kimaradas =2V
Induktiv véd&kapcsolas beépitett
Rovidzar védett pulzald
Uzemi fesziiltségtartomany DC 10...30V
Maradé hullamossag +10%
Uresjarati aram <=10mA
Polaritas felcserélése elleni védelem valamennyi elektromos csatlakozashoz
Elektromos csatlakozas 3 sarkd
M8x1
Csatlakozé
Méret 6,5 mm
Felfogasi mod kapcsolt
Beépitési mod szintbe épithetd
Gyartmany silya 4g
Material housing Sargaréz
PA
er§sen 6tvozott acél, rozsdamentes
krémozott
Kapcsolasi allapot jelz6 LED, sarga
Kornyezeti h6mérséklet mozgathaté kabelkdtegnél -5...70°C
Védettség IP65
P67
KBK korr6zi6allosagi osztaly 2 - mérsékelt korr6zi6s karosodas
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
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