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a billenő nyomatékok kiküszöbölésére a DGO és DGE lineáris 
hajtóművön és a párhuzamosan vezetett terhelés egytengelyűségi 
hibák kiegyenlítéséhez.

Kifutó típus. 2013-ig szállítható.

Adatlap

Jellemző Érték

Méret 40
Sugárirányú eltérés +/- 2 mm
KBK korrózióállósági osztály 1
Környezeti hőmérséklet -20 ... 120 °C
Hosszú idejű maximális megengedett terhelés  az erő irányában +/- 1,800 N
Anyag információ, csap erősen ötvözött acél
Anyag információ, villa erősen ötvözött acél
Anyag információ, csúszó darab Sárgaréz


