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1 / 12023.11.08 – Változtatási jog fenntartva – Festo SE & Co. KG

A sín teljes hossza 176 mm, plusz a löket.

Minta ábrázolás

Adatlap

Jellemző Érték

Konstrukció T horony közelítéskapcsolóhoz
Max. profilhossz 2,800 mm
Beépítési helyzet tetszőleges
Konstrukciós felépítés Érzékelő léc
KBK korrózióállósági osztály 2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet -20 ... 60 °C
Felfogási mód átmenő furattal és csavarral
Material of profile Alumínium ötvözet

eloxált
Anyag megjegyzés RoHS konform
Material screws erősen ötvözött acél


