Lengokarima
SNGL-32

Cikkszam: 151527
Kifut6 termék

DNG, DNGU hengerekhez, alkalmazhat6 csapagybak: LSNG, LSNSG.
Kifuto tipus. 2014-ig szallithat6. Alternativ termék: lasd Tamogatas portal.

i

Adatlap

Jellemzd

FESTO

Erték

Méret

32

A kdvetkezd szabvanynak felel meg:

ISO 15552 (eddig VDMA 24652, 1SO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290 is)

KBK korr6ziéallésagi osztaly

2

Kdrnyezeti hmérséklet

-40 ... 90 °C

Gyartmany silya

758

Anyag megjegyzés

Réz- és PTFE-mentes

Anyag informacio, felfogas

Aluminium présontvény

Anyag informacio, csapagy Miianyag
Anyag informacio: csavarok Acél
Horganyzott
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