kozelitéskapcsolo
SMTO-1-PS-K-LED-24-C
Cikkszam: 151683 FESTO

vilagité diddaval és beépitett véd6kapcsolassal, felfogd készlet nélkil.
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Jellemz6 Erték

Konstrukcio tomb konstrukcié

A kovetkez6 szabvanyon alapul: EN 60947-5-2

Engedély RCM Mark

CE jel (lasd konformitasi nyilatkozat) EU-EMV-iranyelv szerint
in accordance with EU RoHS directive

UKCA marking (see declaration of conformity) To UK instructions for EMC
To UK RoHS instructions

Anyag megjegyzés RoHS konform

Mért érték Pozicié

Mérési elv magneses induktiv

Kérnyezeti hmérséklet -25...70°C

Ismétlési pontossag 0.2 mm

Kapcsolé kimenet PNP

Kapcsolé elem funkcid Zar6 érintkez6k

Hiszterézis 0.1...1.5mm

Bekapcsolasi idé <=1ms

Kikapcsolasi id6 =1ms

Max.kapcsolasi frekvencia 1kHz

Max.kimeneti aram 200 mA

Max.kapcsolasi teljesitmény, DC 6W

Fesziiltség kimaradas <=3V

Induktiv véd&kapcsolas MZ, MY, ME tekercsekhez illeszked§

Maradé aram <=0.01 mA

Rovidzar védett pulzalé

Tdlterhelés allésag rendelhet6

Uzemi fesziiltségtartomany DC 10...30V

Maradé hullamossag 10%

Polaritas felcserélése elleni védelem valamennyi elektromos csatlakozashoz

1. elektromos csatlakozas, csatlakozasi tipus Kabel

1. elektromos csatlakozas, csatlakozasi technika nyitott vég

1. elektromos csatlakozas, p6lusok/erek szama 3

Csatlakozd, kimeneti irany hosszaban

Kabelhossz 2.5m

Vezetési tulajdonsag Standard

A kabelkdpeny szine sziirke

Material cable sheath PVC

Material insulation PVC

Ervégek Ervéghiively

Felfogasi méd tartozékokkal

Beépitési helyzet tetsz6leges

Gyartmany sllya 85g

Haz szine fekete

Material housing PET
Horgany présontvény

Kapcsolasi allapot jelz8 LED, sarga

Kérnyezeti h6mérséklet mozgathaté kabelkstegnél -5...70°C

Védettség P67

PWIS conformity VDMA24364-B2-L
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