
közlap 
MUH-ZP-D-3-L-24G
Cikkszám: 151715
Kifutó termék
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Kifutó típus. 2026-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.

Adatlap

Jellemző Érték

Névleges méret 14.5 mm
Raszter méret 72 mm
Működtetés fajtája elektromos
Beépítési helyzet tetszőleges
Kézi segédműködtetés nyomó
Visszaállítás fajtája mechanikus rugó
Vezérlési fajta közvetlen
Áramlási irány nem visszafordítható
Üzemi nyomás -0.9 ... 10 bar
Vezérlőnyomás 2 ... 10 bar
Névleges üzemi feszültség, DC 24 V
Megengedett feszültség ingadozás +/- 10 %
Engedély c UL us - Recognized (OL)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) EU-EMV-irányelv szerint
Üzemi közeg Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály 2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet -20 ... 40 °C
Közeg hőmérséklet -5 ... 50 °C
Védettség IP65
Vezérlő közeg Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Környezeti hőmérséklet -5 ... 50 °C
Gyártmány súlya 500 g
Felfogási mód átmenő furattal
Anyag megjegyzés RoHS konform
Material seals NBR


