vakuum szivokorong
VASB-125-3/8-NBR

Cikkszam: 152609

OL tomit6 gydrdvel.

Adatlap

FESTO

Jellemz6 Erték

Névleges méret 7 mm
Szivokorong atmérd 125 mm
Hatékony szivoatmérd 125 mm
Csatlakozasi helyzet fent
Szivokorong alak kerek harmonika, 1,5-szeres
Operating pressure MPa -0.095 ... 0 MPa
Uzemi nyomas -0.95 ... 0 bar
Operating pressure -13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure -0.07 MPa
Névleges lizemi nyomas -0.7 bar
Nominal operating pressure (psi) -10.15 psi

Uzemi kozeg

atmoszférikus levegd 1SO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint

PWIS conformity

VDMA24364-A1-L

Kornyezeti h6mérséklet -20...80°C
Leszakito erdi 70 % vakuumnal 606 N
Tart6 er6 névleges iizemi nyomasnal 606 N
Felfogé menet G3/8
Szivokorong felfogas G3/8
Véakuum csatlakozas G3/8

Szin fekete
Shore keménység 60 +/-5

Material of threaded plug

Horgany présontvény

Anyag megjegyzés

RoHS konform

Material suction cup

NBR
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