dugaszolhato csatlakozo
QS-6H-4

Cikkszam: 153041 FESTO

% Sztenderd termék program

bedughat6 hivellyel.

Adatlap

Jellemz6 Erték

Méret Standard

Névleges méret 2.5 mm

Beépitési helyzet tetsz6leges

Konstrukcié Egyenes alak

Csomagolasi egység 10

Konstrukcids felépités Push-pull elv

Operating pressure for entire temperature range -0.095 ... 0.6 MPa

Uzemi nyomas komplett hmérséklet-tartomany -0.95 ... 6 bar

Operating pressure for entire temperature range -13.775 ... 87 psi

Temperature-dependent operating pressure -0.095 ... 1.4 MPa

HEmérséklettdl fiiggd iizemi nyomas -0.95 ... 14 bar

Temperature-dependent operating pressure -13.775 ... 203 psi

Maritime classification see certificate

Uzemi kozeg Sritett leveg6 1S08573-1:2010 [7:-:-] szerint
Viz a www.festo.com oldalon |év8 gyartéi nyilatkozat szerint

Megjegyzés az lizemi- és a vezérl6 kozeghez Olajozott lizemelés lehetséges

KBK korr6zi6allosagi osztaly 1 - csekély korr6zios karosodas

PWIS conformity VDMA24364-B1/B2-L

Kornyezeti h6mérséklet -10...80°C

Gyartmany silya 29¢g

Pneumatikus csatlakozas 1 Push-in sleeve diameter 6 mm

Pneumatikus csatlakozas 2 4 mm kiils6 atmérgjli cs6hoz

Akioldé gylir(i szine kék

Anyag megjegyzés RoHS konform

Material housing PBT

Material release ring POM

Material of tubing seal NBR

Material of tube retaining claw er@sen 6tvozott acél, rozsdamentes
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