differencialnyomas szabalyozo szelep
LRL-M5-QS-4

Cikkszam: 153510

manométer nélkiil, kiils§ menettel és QS csatlakozassal.

Adatlap

Jellemzd

FESTO

Erték

Szabalyozé funkcié

allandé differencial nyomas
visszarammal

Pneumatikus csatlakozas 1 M5
Pneumatikus csatlakozés 2 QS-4
Felfogasi mod becsavarhaté
Névleges ataramlas nyitott 30 |/min
Nyoméasszabalyozasi tartomany 2...6bar
Tapnyomas 1 Mpa 0...0.9 MPa
1 bemeneti nyomas 0...9bar
Tapnyomas 1 psi 0...130.5 psi
Kérnyezeti hmérséklet 0..60°C

Material housing

PBT erésitésii

Uzemi kozeg

Sliritett leveg6 1S08573-1:2010 [7:-:-] szerint

Miikodtetés biztosité zar

Recés csavar ellenanyaval

Beépitési helyzet

tetsz6leges

Konstrukcids felépités

kozvetlen vezérlés(i dugattyis szabalyozo szelep
atmend taplevegé ellatassal

Névleges ataramlas zart

30 |/min

Megjegyzés az lizemi- és a vezérl6 kbzeghez

Olajozott izemelés lehetséges (a tovabbi miikodéshez sziikséges)

PWIS conformity

VDMA24364-B1/B2-L

Gyartmany silya

95¢g

Material of threaded plug

Nikkelezett réz

Anyag megjegyzés

RoHS konform

Material of threaded seal

PTFE
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