Y csocsavarzat
QSY-3/8-3/8-U

Cikkszam: 153746

360° -ban elfordithatd, kiilsé menet kiils6 hatlappal.
Ez atermék csak a Festo USA vallalattol rendelhetd.

Kifuto tipus. 2011-ig szallithato.

Adatlap

FESTO

Jellemz6 Erték

Méret Standard
Névleges méret 6.2 mm
Tomités fajtaja a becsavarhaté tengelyen Bevonat
Beépitési helyzet tetsz6leges
Csomagolasi egység 1
Konstrukcids felépités Push-pull elv
Uzemi nyomas -0.95 ... 10 bar
H6mérséklettdl fliggd tizemi nyomas -0.95 ... 10 bar

Uzemi kozeg

"

szirt sliritett leveg6
Vakuum

KBK korr6zi6allosagi osztaly

1

Kornyezeti h6mérséklet

-10...60°C

Engedély

Germanischer Lloyd

Max.meghtzasi nyomaték

24 Nm

Kimenetek szama

2

Tapvezetékek szama

1

Pneumatikus csatlakozas, tapvezeték

Kiils6 menet: NPT3/8-18

Pneumatikus csatlakozés, kimenet

3/8" kiils6 atmérgji cs6hoz

Akiold6 gylir(i szine sziirke

Anyag megjegyzés RoHS konform
Anyag informéci6, haz PBT

Anyag informéacid: kioldd gy(ir( POM

Anyag informéacid, cs6 tomités NBR

Anyag informacio: cs6 szoritd elem

ersen 6tvozott acél, rozsdamentes
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