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FESTO

Jellemzd Erték
Méret 35
40
Az elforditasi sz6g beallitasi tartomanya 57 ...200 deg
Konstrukcids felépités Dugattyd
Dugattydrad
Pozici6 felismerés kozelitéskapcsoléhoz
Operating pressure MPa 0.3...0.8 MPa
Uzemi nyomas 3...8bar
Operating pressure 43.5...116 psi

Uzemi kozeg

Sliritett leveg6 1S08573-1:2010 [7:-:-] szerint

Megjegyzés az lizemi- és a vezérl6 kozeghez

Olajozott iizemelés lehetséges (a tovabbi miikédéshez sziikséges)

KBK korr6zi6allésagi osztaly

2 - mérsékelt korrézids karosodas

PWIS conformity

VDMA24364-B1/B2-L

Kornyezeti h6mérséklet -10...60°C
Gyartmany silya 900 g
Felfogasi mod atmeng furattal és kozpontosité hiivellyel
Pneumatikus csatlakozas M5
Anyag megjegyzés RoHS konform
Material seals NBR
TPE-U(PU)
Material housing Aluminium
keményre oxidalt
Material housing cover Aluminium
eloxalt
Material bearing M{anyag
Material disc Aluminium
eloxalt
Material screws Acél
Horganyzott
M({ikddési mod egyszeres miikddtetésli
hizé
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