
csatlakozó tömb 
PRS-1/4-9-B
Cikkszám: 15868
Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

1 / 12023.11.08 – Változtatási jog fenntartva – Festo SE & Co. KG

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód 
első négy számjegyét.

Adatlap

Jellemző Érték

Szelephelyek max.száma 9
PWIS conformity VDMA24364-B1/B2-L
Gyártmány súlya 3,100 g
Felfogási mód átmenő furattal
82 vezérlő lefúvás csatlakozás G1/8
84 vezérlő lefúvás csatlakozás G1/8
Pneumatikus csatlakozás 1 G1/2
Pneumatikus csatlakozás 3 G1/2
Pneumatikus csatlakozás 5 G1/2
Anyag megjegyzés RoHS konform
Material of connecting plate Alumínium


