peremes manométer
FMA-40-10-1/4-EN

Cikkszam: 159596

a kijelzés egysége bar és psi.

Adatlap

FESTO

Jellemz6 Erték
Kijelzési tartomany [bar] 0...10 bar
Display range 0 ... 145 psi
A kovetkez6 szabvanynak felel meg: EN 837-1
Névleges méret, manométer 40

Konstrukcios felépités

Cs6rugds manométer

Felfogasi mod

El6lapra szerelés

Uzemi kozeg

Nemesgazok
semleges folyadékok

Operating pressure MPa

0...1 MPa

Uzemi nyomas 0...10 bar
Operating pressure 0... 145 psi
Valtozé terhelés tényezd 0.66

Mérés pontossagi osztaly 2,5
Védettség P43

Kozeg hémérséklet -20...60°C
Kérnyezeti h6mérséklet -20...60°C

PWIS conformity

VDMA24364-B1/B2-L

Anyag megjegyzés

RoHS konform

Csatlakozasi helyzet

Hatoldal kézpontos

Pneumatikus csatlakozas

G1/4

Kozeggel érintkez6 anyagok Sargaréz
Material of threaded plug Sargaréz
Material housing ABS
Material screen SAN
Material mounting ring Acél
Haz szine fekete
Gyartmany silya 80g
Megjegyzés az lizemi- és a vezérl6 kozeghez nincs acetilén
nincs oxigén
Skala Kett§s skala
bar (kiils6)
psi (belsd)
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