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Adatlap

FESTO

Jellemz6 Erték
Méret 7
Loket 5mm
Csillapitas onbealld
Beépitési helyzet tetsz6leges
Pozici6 felismerés nélkil/nincs
Max.feliitkézési sebesség 3m/s
Visszaallitasi idd, rovid 0.2s
Visszaallitasi id6, hosszu 1s
M(ikédési mod egyszeres miikddtetés(i
nyomé

KBK korréziéallésagi osztaly

2 - mérsékelt korr6zids karosodas

PWIS conformity

VDMA24364-B2-L

Kornyezeti h6mérséklet -10...80°C
Csillapitasi hossz 5mm
Max.feliitkdzési eré 300N
Max.energiafelvétel l6ketenként 2]
Max.energiafelvétel 6ranként 12,000
Max.marad6 energia 0.01)
Visszaallité er6 1.2N
Gyartmany silya 16g
Felfogasi méd ellenanyaval
Anyag megjegyzés RoHS konform
Material seals NBR

Material housing

ersen 6tvozott acél

Material piston rod

er6sen 6tvozott acél
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