Kompakt henger
AEVUZ-5/8"- -P-A

Cikkszam: 160621

érintésmentes helyzetérzékeléshez. A dugattyirid végén belsé menet.

Ez atermék csak a Festo USA vallalattol rendelhetd.
Kifuto tipus. 2011-ig szallithato.

Adatlap

FESTO

Jellemz6 Erték
Loket 0.2..1"
Dugatty( atmér6 5/8"
Csillapitas P: elasztikus csillapit gy(iriik/-lapok mindkét oldalon
M{ik6dési mod egyszeres miikddtetés(i
hiz6
Dugattydrdd vég Bels6 menet
Uzemi nyomas 18.8 ... 145 Psi
Uzemi kozeg szlirt siritett levegd
KBK korréziéallésagi osztaly 2
Kornyezeti h6mérséklet -4 ...176 °F
Elméleti er6 6 bar-nal, el6re menet 81N
Mozgatott tomeg O mm loketnél 12¢g
Kiegészité tomeg 10 mm loketenként 4g
Alapsily 0 mm loketnél 89g
Kiegészité tomeg 10 mm loketenként 72g
Pneumatikus csatlakozas UNF10-32
Uzemi nyomas [psi] 18.8 ... 145 psi
Anyag informacio, fedél Aluminium dtvozet
Anyag informaci6, dinamikus témitések TPE-U(PU)
NBR

Anyag informaci6, dugattydrid

er@sen 6tvozott acél, rozsdamentes

Anyag informéacid, hengercs6

Aluminium 6tvozet
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