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PROFIBUS DP csatlakozással.

Adatlap

Jellemző Érték

Konfigurálási támogatás GSD fájl
Tipikus áramfelvétel, fiók modul 50 mA
Gyártmány súlya 80 g
Maximális címterjedelem a kimenetekhez 32 byte
Maximális címterjedelem a bemenetekhez 32 byte
Feldbusz interfész címzés területe 1 ... 125
Feldbus interfész kivitele galvanikus leválasztás

RS 485
9,6kBaud - 12 Mbaud
DPV0: ciklikus kommunikáció

Elektromos csatlakozás, Feldbus interfész aljzat
SUB-D
9 sarkú

Beépítés helye 3-tól felfelé
4-től felfelé MMI-vel


