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Interbus csatlakozással.

Adatlap

Jellemző Érték

Konfigurálási támogatás Ikonok a CMD szoftverhez
Tipikus áramfelvétel, fiók modul 70 mA
Gyártmány súlya 80 g
Folyamat adat bitek max. száma, kimenetek 64
Folyamat adat bitek max. száma, bemenetek 64
Feldbus interfész kivitele Remote bus

galvanikus leválasztás
500 kBaud
Ident-Code 3d

Elektromos csatlakozás, Feldbus interfész IN Csatlakozó
SUB-D
9 sarkú

Elektromos csatlakozás, Feldbus interfész OUT aljzat
SUB-D
9 sarkú

Beépítés helye 3-tól felfelé
4-től felfelé MMI-vel


