
camma 
EAPS-H1-25-CK
Codice prodotto: 1234888

1 / 108/11/2023 – Con riserva di modifiche – Festo SE & Co. KG

Foglio dati

Caratteristica Valore

Taglia 25/32
Angolo di rotazione Regolabile
Posizione di montaggio Qualsiasi
Classe di resistenza alla corrosione CRC 2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente -10 ... 60 °C
Peso 10 g
Avvertenza sul materiale Conforme a RoHS
Materiale camma Acciaio inossidabile fortemente legato


