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Automatico

Foglio dati

Caratteristica Valore

Tipo di azionamento Meccanico
Posizione di montaggio Verticale +/- 5°
Azionatore manuale Monostabile
Scarico condensa Automatico
Costruzione Esterna, meccanica, automatica
Valore di misura Livello di riempimento
Funzione valvola 2/2 aperta monostabile
Pressione d'esercizio 1,5 ... 14 bar
Fluido d'esercizio Acqua
Conformità PWIS VDMA24364-Zona III
Temperatura di stoccaggio -20 ... 60 °C
Temperatura del fluido 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente 0 ... 50 °C
Peso 92 g
Fissaggio Montaggio in linea
Attacco per lo scarico condensa PK-4
Attacco pneumatico M9
Materiale del corpo Lega di alluminio per lavorazione plastica


