blocco batteria
PRS-1/4-3-B

Codice prodotto: 15862 FESTO
Classic - non utilizzare per nuovi progetti
Sono disponibili delle alternative moderne digitando le prime quattro
cifre del codice di tipo nel campo di ricerca.
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Foglio dati
Caratteristica Valore
Numero max. postivalvola 3
Conformita PWIS VDMA24364-B1/B2-L
Peso 1.310¢g
Fissaggio Con foro passante
Attacco scarico servopilotaggio 82 G1/8
Attacco scarico servopilotaggio 84 G1/8
Attacco pneumatico 1 G1/2
Attacco pneumatico 3 G1/2
Attacco pneumatico 5 G1/2
Avvertenza sul materiale Conforme a RoHS
Materiale piastra filettata Alluminio
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