
Interfaccia bus 
SPC200-COM-IBS
Codice prodotto: 170225

1 / 101/07/2011 – Con riserva di modifiche – Festo AG & Co. KG

con connessione Interbus

Foglio dati

Caratteristica Valore

Supporto alla configurazione Icone per software CMD
Assorbimento di corrente tipico modulo plug-in 70 mA
Peso 80 g
Massimo numero uscite bit dati di processo 64
Massimo numero ingressi bit dati di processo 64
Esecuzione interfaccia Fieldbus Bus remoto

separazione galvanica
500 kBaud
Ident-Code 3d

Connessione elettrica interfaccia Fieldbus IN Connettore
SUB-D
a 9 poli

Connessione elettrica interfaccia Fieldbus OUT Connettore femmina
SUB-D
a 9 poli

Spazio di montaggio da 3 in su
da 4 in su con MMI


