
ブロワノズル 
LPZ-RG-150
部品番号: 184320

1 / 101.07.2008 – 変更対象 – Festo AG & Co. KG

データシート
特長 値

音圧レベル 90 dB(A)
周囲温度 -10 ... 50 °C
接続ポート径 M12ｘ1.25（雄ネジ）
材質　ハウジング 真鍮


