
基本ブロック 
CDVI5.0-GB8-DN
部品番号: 535839

1 / 101.07.2015 – 変更対象 – Festo AG & Co. KG

データシート
特長 値

長さ 244 mm
バルブ位置 8
耐酸性クラス：CRC 3
認証 C-Tick
質量 2,360 g
取付方法 雌ネジ（スタッドボルト付）
呼吸ポート G1/8
エア接続ポート 2 G1/8
エア接続ポート 4 G1/8
材質 RoHS対応


