
매니폴드 서브-베이스 
NAV-1/4-NPT-1C
Part Number: 13998

1 / 12023-11-09 – 수정 대상 – Festo SE & Co. KG

포트 패턴 DIN ISO 5599/1, 매니폴드 조립용, 밑면 연결.

자료 시트
특징 값

폭 110 mm
작동 압력 16 bar
작동 매체 압축 공기,  ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일로트 매체 확인 윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
PWIS conformity VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도 -10 ... 60 °C
주변 온도 -10 ... 60 °C
서브-베이스에 대한 마운팅 방법 관통 홀 포함
파일로트 공압 포트 12 NPT1/8-27
파일로트 공압 포트 14 NPT1/8-27
공압 연결구, 포트 2 NPT1/4-18
공압 연결구, 포트 4 NPT1/4-18


