
금속 꼬임 차폐 호스 
PX-4
Part Number(&P): 4093

1 / 12011-07-01 – 수정 대상 – Festo AG & Co. KG

단종 예정, 2011년까지만 가능.

자료 시트
특징 값

외부 직경 7 mm
유량에 사응하는 굽힘 반경 20 mm
내부 직경 4 mm
온도에 따른 작동압력 0 ... 12 bar
주변 온도 -20 ... 80 °C
길이에 따른 제품 중량 0.101 kg/m
색상 은색
지주 경도 75 +/- 5
재질 사항 PWIS 물질 함유
튜브에 대한 재질 정보 NBR


