
Elektromagnetinis skirstytuvas 
MFH-3-1/8-SEU
Gaminio numeris: 11121
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Su rankiniu valdymu ir integruotu greitu išmetimu

Tech. Duomenys

Savybės Reikšmė

Skirstytuvo funkcija 3/2 uždaras, vienos ritės
Darbinis slėgis 0,5 ... 8 bar
Apsaugos klasė IP65
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
Pneumatinis pajungimas, portas 1 G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2 G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 3 G1/8
Informacija atitinka RoHS


