Elektromagnetinis skirstytuvas
MUH-5/2-D-2C-VI

Gaminio numeris: 120354 FESTO
For valve terminals VIMP-/VIFB-04.
Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2011.
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Tech. Duomenys

Savybés ReikSmé

Skirstytuvo funkcija 5/2 vienos rités

Plotis 54 mm

Darbiné terpé isfiltruotas suspaustas oras, filtravimo laipsnis 40 um, suteptas arba
nesuteptas

Pneumatinis pajungimas, portas 1 Pajungimo padas

Pneumatinis pajungimas, portas 2 Pajungimo padas

Pneumatinis pajungimas, portas 3 Pajungimo padas

Pneumatinis pajungimas, portas 4 Pajungimo padas

Pneumatinis pajungimas, portas 5 Pajungimo padas
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