Mova
EAMC-40-66-19-20 FESTO

Gaminio numeris: 123847

Elektromechaninéms pavaroms su servovarikliu

Tech. Duomenys

Savybés Reiksmé
Laikiklio skersmuo 1 19 mm
Laikiklio skersmuo 2 20 mm
Dydis 40
Nominalus ilgis 66 mm
Montavimo pozicija Bet koks
Maksimalus greitis 6.500 1/min
Saugojimo temperatira -25...60°C
Salyginé oro drégmé 0-95%
Aplinkos temperatira -25...60°C
Inercijos masés momentas 42,3 kgmm?2
Kei¢iamas momentas 21 Nm
Produkto svoris 139¢g
Informacija atitinka RoHS
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