
Komanderis 
FSSC-12
Gaminio numeris: 13985
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Quickstepper pneumatinio valdymo pultas, su greitu ir patikimu 
rankiniu valdymu.

Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2009.

Tech. Duomenys

Savybės Reikšmė

Nominalus dydis 2,5 mm
Konstrukcija Kombinuojamas nuoseklumas
Slėgio sumažėjimo patvirtinimas <= 0,5 bar
Slėgio patvirtinimas >= 1,5 bar
Darbinis slėgis 2 ... 6 bar
Standartinis nominalus srauto debitas 60 l/min
Minimalus patvirtinimo impulso ilgis 50 ms
Darbinė terpė Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 5 µm
Aplinkos temperatūra 5 ... 40 °C
Produkto svoris 450 g
Informacija apie sandariklius NBR
Informacija apie tvirtinimą ABS


