Posikio pavara
DRQ-100- -360-PPV]-A FESTO

Gaminio numeris: 150194
Nebetiekiamas produktas

Padéties pajutimas, su valdomu galutinés padéties amortizavimu ir
tarpelio kompensacija.

Variantas su pasirenkamu pasukimo kampu nuo 271 iki 359°.

Sio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2017. leskokite prekés
alternatyvos kataloge

Tech. Duomenys

Savybés ReikSmé

Dydis 100

Dempferiavimo kampas 52 deg

Abiejose pusése nustatomas posukio kampas -8 /+8deg

Pasisukimo kampas 360 deg

Dempferiavimas Pneumatiné amortizacija, reguliuojama
Montavimo pozicija Bet koks

Konstrukcija Krumpliastiebis/krumpliaratis
Pozicijos atpaZinimas priartéjimo jutikliams
Darbinis slégis 2,5...10 bar

Maksimalus svyravimy daZnis prie 6 bar 0,4 Hz

Darbo rezimas dvipusio veikimo

Darbiné terpé Suslégto oro kokybé pagal 1IS08573-1:2010[7:-:-]
Aplinkos temperatira -10...60°C

Teorinis sukimo momentas prie 6 bar 150 Nm

LeidZiamas masés inercijos momentas 0,2 kgm2

Produkto svoris £40.600 g

Montavimo tipas su vidiniu sriegiu

Pneumatinis pajungimas G1/2

Informacija apie pavaros veleng Gradintas plienas

Informacija apie sandariklius TPE-U(PU)
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