UZmaunama jungtis
QS-4

Gaminio numeris: 153031
% Kernprogramm

Tech. Duomenys

FESTO

Savybés ReikSmé
Dydis Standartas
Nominalus dydis 2,8 mm
Montavimo pozicija Bet koks
Konstrukcija Tiesi forma
Dézés dydis 10

Konstrukcija

Traukimo/ stimimo principas

Operating pressure for entire temperature range

-0,095 ... 0,6 MPa

Darbiis slégis visam temperatiiros diapozonui. -0,95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range -13,775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure -0,095 ... 1,4 MPa
Temperatdros priklausomybé nuo darbinio slégio -0,95 ... 14 bar

Temperature-dependent operating pressure

13,775 ... 203 psi

Maritime classification

see certificate

Darbiné terpé

Suslégto oro kokybé pagal 1IS08573-1:2010[7:-:-]
Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com

Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei

Galima naudoti oro tepima

Atsparumo korozijai klasé CRC

1 - Low corrosion stress

PWIS conformity

VDMA24364-B1/B2-L

Aplinkos temperatira

-10...80°C

Produkto svoris

4,7¢g

Pneumatinis pajungimas, portas 1

For tubing outside diameter 4 mm

Pneumatinis pajungimas, portas 2

For tubing outside diameter 4 mm

ISjungimo Ziedo spalva mélynas
Informacija atitinka RoHS
Material housing PBT

Material release ring POM
Material of tubing seal NBR

Material of tube retaining claw

aukstai legiruotas plienas, neriidijantis
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