Diferencinis slégio voZtuvas

LRL-3/8-QS-12

Gaminio numeris: 153520

be monometro, su iSoriniu sriegiu ir QS- jungtimi

—

Tech. Duomenys

Savybés

FESTO

ReikSmeé

Valdiklio funkcija

Diferencialinis slégis, pastovus
su grjZtamu srautu

Pneumatinis pajungimas, portas 1 G3/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2 QS-12
Montavimo tipas Su sriegiu
Nominalus atviras srauto debitas 438 |/min
Slégio valdymo diapazonas 2...6bar
Slégis jéjime 1 Mpa 0...0,9 MPa
|éjimo slégis 1 0...9bar
Slégis jéjime 1psi 0...130,5 psi
Aplinkos temperatira 0..60°C

Material housing

PBT-sustiprintas

Darbiné terpé

Suslégto oro kokybé pagal 1IS08573-1:2010[7:-:-]

Vykdiklio uZraktas

Sraigtinis varztas su uzfiksuojama verZle

Montavimo pozicija

Bet koks

Konstrukcija

tiesiogiai valdomas stimoklio reguliatorius
su uzdaru suslégto oro padavimu

Nominalus uZdaras srauto debitas

379 |/min

Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei

Galima naudoti oro tepimg (pradéjus tepti, tolimesniam darbui oro
tepimas batinas)

PWIS conformity

VDMA24364-B1/B2-L

Produkto svoris

788

Material of threaded plug

Nikeliuotas varis

Informacija

atitinka RoHS

Material of threaded seal

PTFE
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