Kompaktiskas cilindras
AEVUZ-12-10-P-A

Gaminio numeris: 157207
Classic - nicht fiir Neukonstruktionen verwenden

Su padéties jutiklio naudojimo galimybe, kotas su vidiniu sriegiu.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters

of the type code in the search field.

Tech. Duomenys

FESTO

Savybés ReikSmé

Eiga 10 mm

Stimoklio diametras 12 mm

Dempferiavimas P: elastiniai amortizavimo Ziedai i3 abiejy pusiy
Montavimo pozicija Bet koks

Darbo reZzimas

vienpusio veikimo
traukimo veiksmas

Koto galas

Vidinis sriegis

Konstrukcija

Stamoklis
Stamoklio kotas

Pozicijos atpaZinimas

priartéjimo jutikliams

Variantai

Cilindro kotas vienoje puséje

Operating pressure MPa 0,15...1 MPa
Darbinis slégis 1,5...10 bar
Operating pressure 21,75 ... 145 psi

Darbiné terpé

Suslégto oro kokybé pagal 1ISO8573-1:2010 [7:4:4]

Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei

Galima naudoti oro tepima (pradéjus tepti, tolimesniam darbui oro
tepimas batinas)

Atsparumo korozijai klasé CRC

2 - Moderate corrosion stress

PWIS conformity

VDMA24364-B1/B2-L

Aplinkos temperatira -20...80°C
Smiagio energija galinése padétyse 0,07
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance 42N
Judanti masé 0 mm eigos 8g
Papildomas masés faktorius 10 mm koto ilgiui 2¢g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai 87¢g
Papildomas svoris 10mm ilgiui 15g
Montavimo tipas Su kiauryme
su priedais
Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas M5

Material of flange screw

aukstai legiruotas plienas, nerudijantis

Material cover

Aliuminio liejinys

Material of dynamic seals

NBR
TPE-U(PU)

Material piston rod

aukstai legiruotas plienas, neraidijantis

Material cylinder barrel

Aliuminio liejinys
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