Dviejy stimokliy cilindras
DPZ-32-25-P-A-S20

Gaminio numeris: 159931

Su dviem lygiagreciais kotais, padéties nustatymui, su elastiniais

amortizaciniais Ziedais galuose.

Tech. Duomenys

FESTO

—

—

Savybés ReikSmé

Eiga 25 mm

Reguliuojamas galiniy pozicijy diapazonas/ilgis 10 mm

Stamoklio diametras 32 mm

Pavaros valdymo bidas Jungas

Dempferiavimas P: elastiniai amortizavimo Ziedai i3 abiejy pusiy
Montavimo pozicija Bet koks

Kreipian€ioji Slydimo kreipiamoji

Konstrukcija Kreipiamoji

Pozicijos atpaZinimas

priartéjimo jutikliams

Variantai

Cilindro kotas i$ abiejy pusiy ir su skyle

Darbinis slégis

1...10bar

Darbo rezimas

dvipusio veikimo

Darbiné terpé

Suslégto oro kokybé pagal ISO8573-1:2010[7:4:4]

Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei

Galima naudoti oro tepimg (pradéjus tepti, tolimesniam darbui oro
tepimas batinas)

Atsparumo korozijai klasé CRC 2

Aplinkos temperatira -20...80°C

Smiagio energija galinése padétyse 0,5Nm

Teoriné jéga prie 6 bar, griZtant 724N

Teoriné jéga prie 6 bar, iSstumiant 724N

alternatyvis pajungimai Zitrékite produkto brézinj
Pneumatinis pajungimas G1/8

Informacija apie uZdengima Aliuminio liejinys
Informacija apie sandariklius NBR

Informacija apie tvirtinima

Aliuminio liejinys

Informacija apie stimoklio kota

aukstai legiruotas plienas, neriidijantis
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