Kompaktiskas cilindras
ADVULQ-21/2"- -P-A

Gaminio numeris: 160587

Su padéties jutiklio naudojimo galimybe. Apsaugotas nuo pasisukimo
kvadratiniu kotu. Kotas su vidiniu sriegiu.

Sis produktas galimas tik uZsakius i3 Festo USA.

Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2011.

Tech. Duomenys

FESTO

Savybés ReikSmé
Eiga 0,04...12 "
Stamoklio diametras 21/2"

Dempferiavimas

P: elastiniai amortizavimo Ziedai i3 abiejy pusiy

Darbo reZzimas

dvipusio veikimo

Koto galas

Vidinis sriegis

Apsauga nuo momento/kreipiamosios

Kvadratinis stimoklio kotas

Darbinis slégis 8,7 ... 145 Psi
Darbiné terpé Filtruotas suslégtas oras
Atsparumo korozijai klasé CRC 2
Aplinkos temperatira -4...176 °F
Teoriné jéga prie 6 bar, griZtant 1.750N
Teoriné jéga prie 6 bar, iSstumiant 1.870N
Judanti masé 0 mm eigos 134 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui 16g
Pneumatinis pajungimas NPT1/8-27
Darbinis slégis [psi] 8,7 ... 145 psi
Informacija apie uzdengima Aliuminio liejinys
Informacija apie dinaminius sandariklius TPE-U(PU)

NBR

Informacija apie stimoklio kotg

aukstai legiruotas plienas

Informacija apie cilindro jvore

Aliuminio liejinys
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