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Tech. Duomenys

Savybės Reikšmė

Montavimo pozicija Bet koks
Dėžės dydis 100
Atsparumo korozijai klasė CRC 2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
Apsaugos klasė IP54
Aplinkos temperatūra -40 ... 100 °C
Montavimo tipas Su išoriniu sriegiu
Informacija atitinka RoHS
Material fitting PA


