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Cilindrų DNGU, DNG, DNC šarnyriniam prijungimui su antgaliais SSNG 
arba SGS.

Tech. Duomenys

Savybės Reikšmė

Dydis 125
Atsparumo korozijai klasė CRC 2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033 F5
Aplinkos temperatūra -40 ... 150 °C
Produkto svoris 4.140 g
Informacija atitinka RoHS
Material mounting Mazguoto grafito ketus
Material mounting pin Grūdintas plienas
Material lock Spyruoklinis plienas


