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Tech. Duomenys

Savybės Reikšmė

Dydis For tube bundle diameter max. 50 mm
Išorinis diametras 6 mm
Vidinis diametras 4 mm
Instructions for use 12 tubes with an outside diameter of 12 mm

28 tubes with an outside diameter of 8 mm
50 tubes with an outside diameter of 6 mm
60 tubes with an outside diameter of 4 mm

Tube length 50 m
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
Produkto svoris pagal ilgį 0,0146 kg/m
Spalva mėlynas
Informacija atitinka RoHS
Material tubing PE


