
Movos korpusas 
EAMK-A-E17-30
Gaminio numeris: 3780304
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Tech. Duomenys

Savybės Reikšmė

Laikiklio skersmuo 1 62 mm
Laikiklio skersmuo 2 62 mm
Nominalus ilgis 49,5 mm
Montavimo pozicija Bet koks
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra -10 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė 0 - 90 %
Aplinkos temperatūra 10 ... 40 °C
Produkto svoris 1.010 g
Informacija atitinka RoHS


