
Mova 
DARF-Q11-35/40
Gaminio numeris: 4835939
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Tech. Duomenys

Savybės Reikšmė

Dydis 35
40

Konstrukcija Drive shaft
Atsparumo korozijai klasė CRC 1 - Low corrosion stress
PWIS conformity VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra -10 ... 60 °C
Produkto svoris 350 g
Montavimo tipas Su kiauryme ir centravimo įvore
Informacija atitinka RoHS
Material screws Steel, nickel-plated


