
Elektromagnetinis skirstytuvas 
MC-5/4-1/2
Gaminio numeris: 4861
Nebetiekiamas produktas
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Type to be discontinued. Available until 2022. See Support Portal for 
alternative products.

Tech. Duomenys

Savybės Reikšmė

Skirstytuvo funkcija 5/4 uždaras
Veikimo būdas elektrinis
Operating pressure MPa 0,2 ... 1 MPa
Darbinis slėgis 2 ... 10 bar
Konstrukcija Mažytė vieta
Numetimo tipas mechaninė spyruoklė
Sandarinimo principas švelnus
Rankinis valdymas nėra
Valdymo tipas valdoma
Pneumatinis pajungimas, portas 1 G1/2
Pneumatinis pajungimas, portas 2 G1/2
Pneumatinis pajungimas, portas 3 G1/2
Pneumatinis pajungimas, portas 4 G1/2
Pneumatinis pajungimas, portas 5 G1/2


