
Magistralės sujungimas 
FBSD-KL-2X5POL
Gaminio numeris: 525635

1 / 12023.11.09 – Pakeisti – Festo SE & Co. KG

Skirstytuvų salai CPV Direct, įsukami galai, 2 x 5-polių

Tech. Duomenys

Savybės Reikšmė

Montavimo tipas Su kiauryme
Montavimo pozicija Bet koks
Produkto svoris 20 g
Elektrinis pajungimas 5-galvučių / 5-galvučių

Pasukamas lizdas / įsukamas gnybtas
Nominalus DC įtampos lygis <= 24 V
Leidžiama srovės apkrova 12 A
Gnybto skerspjūvis 0,2 ... 2,5 mm2
Apsaugos klasė IP20
Aplinkos temperatūra -5 ... 50 °C
Saugojimo temperatūra -20 ... 70 °C
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
Material housing PA
Korpuso spalva Juodas
Material electrical contact Bronzinis
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