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Tech. Duomenys

Savybės Reikšmė

Montavimo pozicija Bet koks
Dėžės dydis 50
Darbinis slėgis 0 ... 10 bar
Darbinė terpė Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro 

tepimas būtinas)

Garso slėgio lygis 70 dB(A)
Aplinkos temperatūra -10 ... 70 °C
Pneumatinis pajungimas M5
Informacija apie smūgių slopintuvo įdėklą Bronzinis
Informacija apie smeigę Žalvaris


