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Šis tipas tinkamas vakuumui.

Tech. Duomenys

Savybės Reikšmė

Skirstytuvo funkcija 5/2 bistabilus
Veikimo būdas rankinis
Plotis 25 mm
Standartinis nominalus srauto debitas 1.000 l/min
Darbinis slėgis -0,95 ... 10 bar
Konstrukcija Stūmoklio šliaužiklis
Nominalus dydis 6 mm
Instructions for use Actuate only manually
Valdymo tipas tiesioginis
Darbinė terpė Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro 

tepimas būtinas)

Atsparumas vibracijoms Tinkamumo transportui patikra, 1 sunkumo lygio pagal FN 942017-4 ir 
EN 60068-2-6

Atsparumas smūgiams Shock test with severity level 1 in accordance with FN 942017-5 and EN 
60068-2-27

Atsparumo korozijai klasė CRC 2 - Moderate corrosion stress
Terpės temperatūra -10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra -10 ... 60 °C
Veikimo jėga 22 N
Release force 51 N
Produkto svoris 366 g
Montavimo tipas Pasirenkamas

Instaliavimas į priekinę panelę
Su kiauryme

Pneumatinis pajungimas, portas 1 G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2 G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 3 G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 4 G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 5 G1/4
Informacija atitinka RoHS
Material seals NBR
Material housing Aliuminio liejinys

anoduotas


